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Debido a que Generac ha fabricado fuentes de energía de reserva para vehículos recreativos durante más de 35 años, sabe-
mos que la confiabilidad es la característica más importante que usted requiere de su generador para vehículo recreativo. 

Estos modelos funcionan con la potencia del motor OHVI de grado industrial de Generac que han sido probados y fabricados 
específicamente para las necesidades y situaciones únicas de los vehículos recreativos. Estos mismos motores se utilizan en 
nuestros generadores de reserva para hogar y han demostrado repetidamente su capacidad para funcionar en condiciones de 

uso extendido. Nuestros generadores para vehículos recreativos funcionan siempre en todas las altitudes y condiciones. 

Valor e innovación para mucho tiempo
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Los generadores para vehículos recreativos Generac vienen en un 
amplio rango de tamaños y tipos de combustible para generar energía para cualquier aventura, en cualquier momento. Por lo que 
el acondicionador de aire, la cocina y las luces permanecen encendidas mientras descansa y continúa disfrutando del estilo de vida de su vehículo recreativo.

INNOVACIÓN EN LAS PRUEBAS Y DISEÑO  
DE PROTOTIPOS
El compromiso total de Generac de realizar las pruebas de 
componentes, pruebas de confiabilidad, pruebas ambientales, 
pruebas de destrucción y duración sumadas a las pruebas 
aplicables al cumplimiento con las normas de emisiones de la EPA, 
RVIA y CARB significa que puede elegir Generac con toda confianza.

MOTOR OHVI GENERAC
Generac diseñó este motor específicamente para utilizarse en 
generadores. La ingeniería avanzada ha producido un motor que 
funciona más frío lo que reduce el consumo de aceite. La 
lubricación a presión y filtro de aceite con rosca estilo automotriz 
asegura que todos los componentes internos del motor siempre 
estén lubricados correctamente. Estas características reducen el 
desgaste del motor lo que proporciona al motor OHVI una vida útil 
significativamente más larga que la de los motores de la 
competencia.

La regulación de voltaje compensado con 
frecuencias de estado sólido permite una 
salida más pareja de energía 
El sistema estándar de última tecnología de regulación para 
maximizar la energía optimiza la respuesta rápida a los cambios de 
las condiciones de la carga y la capacidad máxima de arranque del 
motor para el acoplamiento electrónico del par motor con la 
sobretensión sorpresiva.

Serie QUIETPACT® 

Modelos a gasolina y propano 
Estos son los modelos más silenciosos de su clase con el motor  
OHVI de Generac:

•	Diseño compacto tienen la misma huella que los modelos de la 
competencia

•	Minimización del ruido con tecnología avanzada de pistones, 
cigüeñal y engranajes

•	Servicio de un lado permite la facilidad de acceso a todos los 
elementos de mantenimiento incluyendo el filtro de aceite con 
rosca estilo automotriz

•	Gabinetes completamente de acero proporcionan mayor reducción 
del ruido y durabilidad

•	Cumplimiento de las normas de emisiones de la RVIA, EPA y CARB

DIESEL 85 
Este modelo altamente eficiente ofrece las ventajas del bajo costo del 
diesel.

Serie Primepact® 
Estas unidades ofrecen la mayor salida de kW por su dinero y están 
equipadas con el motor OHVI de Generac.
•	 Flexibilidad de instalación por las configuraciones múltiples del 

silenciador que permite la facilidad en la adaptación para casi 
cualquier instalación

•	Servicio de un lado permite la facilidad de acceso a todos los 
elementos de mantenimiento incluyendo el filtro de aceite con 
rosca estilo automotriz

• Disponible a gasolina y a gas licuado de petróleo (LP)
• Cumplimiento de las normas de emisiones de la RVIA, EPA y CARB

Descanse con el arranque de un toque y  
los diagnósticos incorporados
El arranque de un toque de Generac es exactamente lo que dice su nombre. 
Solamente es necesario pulsar el botón de arranque y es todo. Esta 
característica que no da problemas, automáticamente repite la secuencia 
de arranque hasta que arranca. La tecnología de autodiagnóstico indica si 
hay problemas potenciales para así poderlos solucionar inmediatamente. 
Disponible en los modelos a gasolina QuietPact 45/55/65.

PRODUCTOS PARA
VEHÍCULOS  

RECREATIVOS

QuietPact 40

QuietPact 65

QuietPact 85D
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INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA 100-2600 A
Generac diseña y fabrica una línea completa de interruptores de transferencia automáticos (ATS) para cumplir con las necesidades de casi cualquier 
aplicación de emergencia de energía de reserva. Los interruptores de transferencia de Generac tienen una reputación bien merecida por su calidad y 
funcionamiento excepcionales a precios competitivos. 

•	 Cumplen con los requisitos de la clasificación UL 1008 y sus artículos 	 •	 Ejercitador programable
	 700, 701 y 702 del Código eléctrico nacional	 •	 En los modos de transferencia de fase y de tiempo-retraso-neutro
•	 Cumplen con todos los requisitos de seguridad de OSHA	 •	 Gabinetes: NEMA 1, 12, 3R, 4X
•	 Polos: 2, 3 ó 4	 •	 Clasificaciones de las entradas de servicio en modelos seleccionados

Interruptores de transferencia RTS de 100-400 A 
(Monofásicos y trifásicos)
Los interruptores de transferencia RTS son diseñados para una gran variedad de 
aplicaciones que requieren hasta 400 A. El RTS se integra con el controlador 
digital Serie-R y opera solamente con generadores de reserva de hasta 60 kW. 
Los gabinetes NEMA 3R (clasificación para exteriores) son estándar.

Desconexión de la carga de 200 A del PowerManager 
Interruptor de transferencia
Permite el uso más eficiente del generador controlando y manejando los circuitos 
respaldados seleccionados y no seleccionados. Si el generador se acerca a una 
condición de sobrecarga, se apagan los circuitos no seleccionados permitiendo que 
los circuitos seleccionados continúen con energía. Este interruptor funciona con los 
controles digitales utilizados en los generadores desde 17 kW hasta 48 kW.

•	 Alojado en un gabinete de aluminio NEMA 3R, con clasificación para exteriores
•	 Clasificación 200 A de entradas de servicio y centro de carga prioritaria de 
16 circuitos

Centro de carga de 200 A GenReady™
Al construir su casa nueva maximice sus ahorros instalando el centro de carga 
GenReady. Reemplaza el tablero principal de circuitos e incorpora un interruptor 
de transferencia automático para que todos los cambios de energía se manejen 
en una unidad con la capacidad de seleccionar solamente los circuitos eléctricos 
elegidos por el propietario de la casa. 

•	 La utilización de disyuntores en tándem proporciona una capacidad para 
40 circuitos

•	 Las dimensiones son iguales que las de un centro principal de carga estándar 
de 42 circuitos

•	 Compatible con generadores con clasificación hasta de 125 A/30 kW
	

Interruptores HTS de 100-2600 A 
Diseñados para ser utilizados con el controlador del generador 
PowerManager H-100, los interruptores digitales HTS constantemente 
controlan el voltaje del servicio público, opcionalmente pueden controlar 
los kVA y kW para transmitirlos al controlador. Cuando se utiliza con el 
software GenLink de Generac, el HTS puede controlarse remotamente 
desde una computadora. Pueden utilizarse hasta 4 interruptores HTS en una 
configuración individual del controlador H-100.

Interruptores GTS de 100-2600 A
Aplicaciones de un juego y generadores paralelos
La línea GTS de interruptores industriales es compatible con cualquier 
controlador de generador. Los interruptores GTS pueden pedirse con varias 
opciones incluyendo la desconexión de la carga y capacidades de inhibi-
ción de la transferencia lo que hace que el GTS sea compatible con todas 
las aplicaciones de generación paralela.

Interruptores MTS de 100-2600 A
Sistemas modulares de energía (SME)
Diseñados específicamente para el Sistema modular de energía, el interrup-
tor MTS incluye todas las características del interruptor digital HTS además 
de las capacidades de cargas prioritarias y desconexión de la carga. Esto 
permite que los generadores individuales sean desconectados de la línea 
para el mantenimiento mientras que se conserva la cobertura de las cargas 
cruciales. 

INTERRUPTORES DE 
TRANSFERENCIA
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Controladores POWERMANAGER®

Los controles digitales PowerManager de Generac son los más avanzados tecnológicamente de la industria. Diseñados desde el 
inicio para mayor confiabilidad, los controles de Generac se han probado en el campo en aplicaciones de misiones cruciales.

Para obtener mayor confiabilidad del sistema, Generac ha incorporado una filosofía de punto de conexión sellado que tiene como 
resultado la durabilidad y la protección para una vida útil larga:

• Sin corrosión	 • Sin vibración

• Sin humedad	 • Sin EMI ni RFI 

• Sin polvo	 • Sin descarga estática

PowerManager H-100
El PowerManager H-100 cumple completamente con el nivel 1 de 
NFPA 110 e integra el control del equipo generador, el gobernador y 
el regulador de voltaje en un microprocesador digital único de 32 bits. 
El H-100 proporciona el control simultáneo de los parámetros claves 
e incluye las comunicaciones y las entradas/salidas definidas por el 
usuario. 

•	 Puertos remotos RS232 y RS485

•	 Dos pantallas de 4 líneas de 20 caracteres

•	 Cuatro salidas de relé definidas por el usuario

•	 Opciones (12 entradas, 12 salidas, módem)

PowerManager G-100 y G-200
Además de todas las características del H-100, los controladores de la 
Serie-G tienen una pantalla táctil, módem y 250% más entradas/salidas 
como equipo estándar. 

El G-200 también tiene la capacidad integrada de acoplamiento en 
paralelo, incluyendo la sincronización del equipo generador, la carga 
compartida y la retransmisión de protección.

Controlador de sistema PowerManager
El controlador de sistema PowerManager es el corazón del Sistema 
modular de energía de Generac (SME). Algunas de las características 
de este controlador maestro incluyen:

•	 Interfaz de pantalla táctil

•	 Software GenLink de interfaz (estándar)

•	 Comunicaciones centralizadas del sistema

•	 Módem (estándar), Ethernet (opcional)

•	 Control de la carga prioritaria

•	 Control de la desconexión de la carga

•	 Energía CC redundante

•	 Control de la energía del servicio público (opcional)

•	 Soporte del control maestro redundante opcional

•	 Soporta la operación independiente en modo manual

•	 Tablero de control con conexiones universales de salida/entrada

CONTROLADORES

CÓDIGOS PRIMARIOS Y ESTÁNDARES UTILIZADOS:
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Generac primero lo toma en consideración a 
usted, el cliente, para asegurar su tranquilidad 

suministrando un producto superior y una 
mejor experiencia para el propietario.

Declaración de la promesa al cliente de Generac

la vida es mejor con energía 
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Generac Power Systems, Inc.
S45 W29290 Hwy. 59

Waukesha, WI 53189 EE. UU.
1-888-GENERAC (1-888-436-3722)
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